
進 口 ㈹ 理 商 品 進 口 ㈹ 理 商 品

型式
PIJφD

PIJ4

PIJ6

PIJ8

PIJ10

PIJ12

PIJ16

PIJ5/32

PIJ3/16

PIJ1/4

PIJ5/16

PIJ3/8

PIJ1/2

PIJ
雙向接頭
Nipple

φD

φD

型式
PIGφD -φD1 2

PIG6-4

PIG8-4

PIG8-6

PIG10-6

PIG10-8

PIG12-8

PIG12-10

PIG16-10

PIG16-12

PIG3/16-5/32

PIG1/4-5/32

PIG1/4-3/16

PIG5/16-1/4

PIG3/8-5/16

PIG1/2-3/8

PIG
不同尺寸雙向接頭
Different Diam. Nipple

φD2

φD1

型式
PRGφD -φD1 2

PRG
不同尺寸雙Y型
Different Diam. Double Y

φD2

φD1

PRG6-4

PRG8-6

PRG3/16-5/32

PRG1/4-5/32

PRG5/16-1/4

型式
PKVGφD -φD1 2

φD1

φD1

PKVG8-4

PKVG8-6

PKVG10-6

PKVG10-8

PKVG5/16-5/32

PKVG5/16-3/16

PKVG5/16-1/4

PKVG3/8-3/16

PKVG3/8-1/4

PKVG3/8-5/16

PKVG
不同尺寸三重、雙重合併型
Different Diam. Triple Double

φD2

PPF
蓋形接頭
Cap

φD

型式
PPFφD-R

PPF4

PPF6

PPF8

PPF10

PPF12

PPF16

PPF1/8

PPF5/32

PPF3/16

PPF1/4

PPF3/8

PPF1/2

型式
PLFφD-Rc

Rc

PLF4-M5

PLF4-M6

PLF4-01

PLF4-02

PLF6-M5

PLF6-M6

PLF6-01

PLF6-02

PLF6-03

PLF8-01

PLF8-02

PLF8-03

PLF10-02

PLF10-03

PLF10-04

PLF-12-02

PLF-12-03

PLF-12-04

PLF-5/32-M5

PLF-5/32-01

PLF-5/32-02

PLF3/16-M5

PLF3/16-01

PLF3/16-02

PLF3/16-03

PLF1/4-M5

PLF1/4-01

PLF1/4-02

PLF1/4-03

PLF5/16-01

PLF5/16-02

PLF5/16-03

PLF3/8-02

PLF3/8-03

PLF3/8-04

PLF1/2-02

PLF1/2-03

PLF1/2-04

PLF
內牙彎頭型
Female Elbow

φD

型式
PZAφD

PZA8

PZA10

PZA12

PZA1/4

PZA5/16

PZA3/8

PZA1/2

PZA
十字A型
Cross A

φDφD

φDφD

型式
PZCφD -φD1 2

PZC8-6

PZC10-8

PZC12-10

PZC5/16-1/4

PZC3/8-5/16

PZC1/2-3/8

PZC
十字C型
Cross C

φD2

φD2

φD2

φD1

型式
PPφD

PP4

PP6

PP8

PP10

PP12

PP16

PP5/32

PP3/16

PP1/4

PP5/16

PP3/8

PP1/2

PP
塞頭

φD

φD

型式
CAP□-□

CAP
色套
Color Cap

型式
CAPH□-□

CAPH
色套
Color Cap

CAPH16-□

型式
CAPL4M-□

CAPL
附鎖機構色套
With Lock Mechanism
Color Cap

型式
CAPL4MQ-□

CAPL
附鎖機構色套
With Lock Mechanism
Color Cap

CAPL6M-□ CAPL6MQ-□

標準型管接頭／色套

色套

訂購㈹號：

CAP  6 — BU

迷你橢圓型

迷你型

標準型

標準型

編號

編號

尺寸

色彩

φ4 φ6

φ3/16,1/4

φ8

φ5/16

φ10

φ3/8

φ12 φ16 φ6

4 6 8 10 12 4M

黑 紅 橙 ㈯黃 黃 綠 藍 ㈬藍 灰 白

B R O YB Y G BU CB GR W

6M

�配管徑：

�外觀顏色：

mm

inch

包裝：10個／袋

21 3

�型號

4MQ 6MQ

φ4 φ6

─

㆒般環境用－快速接頭

φ5/32

16

φ4

φ1/2 φ5/8

迷你圓型

φ1/8, 5/32 φ1/4 φ1/8, 5/32

使用流體

最高使用壓力

使用真空壓力

使用溫度範圍

1.0 MPa

－0.1MPa

0~+60℃(不凍結)

空氣

包裝：10個／袋

規格：

訂購㈹號：

PL   6 — 01    M

英制 (in)公制 (mm)

公制牙

編號

編號

尺寸

尺寸 M3×0.5 M5×0.8 M6×1.0

M3 M5 M6

φ3 φ4 φ6 φ3.2

3 4 6 1/8

管用錐型牙

R1/8

01

�配管徑：

�牙徑：

21 3 4

�型號

�迷你型：

R1/4

02

R3/8

03

φ3.97

5/32

φ6.35

1/4

φ1.8

180

φ2

2

M：迷你型；M-C：迷你型無塵室規格；
MW：迷你型白色；UC：迷你型白色無塵室規格。

型式
PCφD-RM

φD

R

PC180-M3M

PC180-M5M

PC180-01M

PC2-M3M

PC2-M2M

PC2-01M

PC3-M3M

PC3-M5M

PC3-M6M

PC3-01M

PC4-M3M

PC4-M5M

PC4-M6M

PC4-01M

PC4-02M

PC6-M5M

PC6-M6M

PC6-01M

PC6-02M

PC6-03M

PC1/8-M3M

PC1/8-M5M

PC1/8-M6M

PC1/8-01M

PC5/32-M3M

PC5/32-M5M

PC5/32-M6M

PC5/32-01M

PC5/32-02M

PC1/4-M5M

PC1/4-M6M

PC1/4-01M

PC1/4-02M

PC1/4-03M

PC
直型
Straight

MINI TYPE

POC180-M3M

POC2-M3M

POC3-M3M

POC3-M5M

POC3-M6M

POC4-M3M

POC4-M5M

POC4-M6M

POC4-01M

POC6-M5M

POC6-M6M

POC6-01M

POC1/8-M3M

POC1/8-M5M

POC1/8-M6M

POC5/32-M3M

POC5/32-M5M

POC5/32-M6M

POC5/32-01M

POC1/4-M5M

POC1/4-M6M

POC1/4-01M

型式
POCφD-RM

φD

R

POC
內六角直線型
Hex. Holed Straight

MINI TYPE

型式
PLφD-RM

R

PL180-M3M

PL180-M5M

PL180-01M

PL2-M3M

PL2-M5M

PL2-01M

PL3-M3M

PL3-M5M

PL3-M6M

PL3-01M

PL4-M3M

PL4-M5M

PL4-M6M

PL4-01M

PL4-02M

PL6-M5M

PL6-M6M

PL6-01M

PL6-02M

PL6-03M

PL1/8-M3M

PL1/8-M5M

PL1/8-M6M

PL1/8-01M

PL5/32-M3M

PL5/32-M5M

PL5/32-M6M

PL5/32-01M

PL5/32-02M

PL1/4-M5M

PL1/4-M6M

PL1/4-01M

PL1/4-02M

PL1/4-03M

PL
彎頭型
Elbow

φD

MINI TYPE

型式
PBφD-RM

R

PB180-M3M

PB180-M5M

PB2-M3M

PB2-M5M

PB3-M3M

PB3-M5M

PB3-M6M

PB3-01M

PB4-M3M

PB4-M5M

PB4-M6M

PB4-01M

PB4-02M

PB6-M5M

PB6-M6M

PB6-01M

PB6-02M

PB6-03M

PB1/8-M3M

PB1/8-M5M

PB1/8-M6M

PB1/8-01M

PB5/32-M3M

PB5/32-M5M

PB5/32-M6M

PB5/32-01M

PB5/32-02M

PB1/4-M5M

PB1/4-M6M

PB1/4-01M

PB1/4-02M

PB1/4-03M

MINI TYPE
PB

T型
Tee φD

φD

型式
PLLφD-RM

R

PLL180-M3M

PLL180-M5M

PLL2-M3M

PLL2-M5M

PLL3-M3M

PLL3-M5M

PLL3-M6M

PLL3-01M

PLL4-M3M

PLL4-M5M

PLL4-M6M

PLL4-01M

PLL4-02M

PLL6-M5M

PLL6-M6M

PLL6-01M

PLL6-02M

PLL6-03M

PLL1/8-M3M

PLL1/8-M5M

PLL1/8-01M

PLL5/32-M3M

PLL5/32-M5M

PLL5/32-M6M

PLL5/32-01M

PLL5/32-02M

PLL1/4-M5M

PLL1/4-M6M

PLL1/4-01M

PLL1/4-02M

PLL1/4-03M

PLL
長彎頭型
Long Elbow

φD

MINI TYPE

PCC3-M6M

PCC4-M6M

PCC4-M8M

PCC6-M8M

PCC1/8-M6M

型式
PCCφD-RM

φD

R

PCC
彈筒型
Cartridge

MINI TYPE

訂購生產

M6: M6×0.75, M8: M8×0.75

R

型式
PCFφD-RM

PCF180-M3M

PCF2-M3M

PCF3-M3M

PCF3-M5M

PCF4-M3M

PCF4-M5M

PCF6-M5M

PCF1/8-M3M

PCF1/8-M5M

PCF5/32-M3M

PCF5/32-M5M

PCF1/4-M5M

PCF
內牙直型
Female Straight

φD

MINI TYPE

型式
PUφDM

PU3M

PU4M

PU6M

PU1/8M

PU
聯管直型
Union Straight φD

φD

MINI TYPE

型式
PGφD -φD M1 2

PG3-180M

PG3-2M

PG4-180M

PG4-2M

PG4-3M

PG6-3M

PG6-4M

PG4-1/8M

PG6-1/8M

PG5/32-1/8M

PG1/4-1/8M

PG1/4-5/32M

PG
不同尺寸聯管直型
Different Diam. Union Straight

φD2

φD1

MINI TYPE

型式
PWφD -φD M1 2

PW4-3M

PW6-3M

PW6-4M

PW4-1/8M

PW6-1/8M

PW1/8-3M

PW5/32-1/8M

PW1/4-1/8M

PW1/4-5/32M

PW
不同尺寸聯管Y型
Different Diam. Union Y

φD2

φD1

MINI TYPE

型式
PVφDM

PV180M

PV2M

PV3M

PV4M

PV6M

PV1/8M

PV5/32M

PV1/4M

PV
聯管彎頭型
Union Elbow

φD φD

MINI TYPE

PY180M

PY2M

PY3M

PY4M

PY6M

PY1/8M

PY5/32M

PY1/4M

型式
PYφDM

φD

φD

PY
聯管Y型
Union Y

MINI TYPE

型式
POLLφD-R

φD

POLL3-M5M

POLL4-M5M

POLL6-M5M

POLL1/8-M5M

POLL5/32-M5M

內六角通用彎管型
Hex. socket head cap Universal Elbow

R

POLL
MINI TYPE

迷你型管接頭
㆒般環境用－快速接頭

Plug


	1_規格

