
MCG* 系列 阻擋型╱舉起型╱平推型
雙導桿氣壓缸

S：阻擋型氣缸

L：舉起型氣缸

P：平推型氣缸

使用場合：

輸送物阻擋 輸送物舉起 輸送物推出轉向

物件整列 物件拉回 物件整向

功能

阻擋型氣缸 舉起型氣缸 平推型氣缸

平板切斷

各種使用例：

S L P功能 功能

規格：

0.1~1 MPa

1.5 MPa

㈵點：

 訂購㈹號：

MCGA—03—20—50—□

53

㈹號

作動方式

使用流體

使用壓力範圍

耐壓力

給油

配管口徑尺寸 (Rc)

緩衝裝置

1/81/81/8 3/81/4 1/4

複動型

空氣

不需給油型號 氣缸內徑

用途／導桿軸承部型式：

用途／軸承種類

阻擋型／滑動軸承

舉起型／線性滾珠軸承

舉起型／滑動軸承

●線性滾珠軸承型式不㊜用於阻擋

導桿與連接塊作成崁入式的構造，在承受強大的側向荷重時，發揮
高度強韌性的㈵點。

可因應各種用途作選擇，導桿端之連接塊分類成〜柱狀連接塊（阻
擋型用）及平台連接塊（舉起型用）兩種。

依使用時的精度需求，在導桿軸承部設計㈲「滑動軸承」，「線性
滾珠軸承」兩種。

於缸體外側及連結塊㆖，預先配置了多樣設計，方便安裝使用。

全系列均附磁。

氣缸內徑(mm) 20 32 40 50 63 80

㆖視

模組外形
（以阻擋型㈹表）

NBR 緩衝墊片

標準行程表：

30
型號 軸承種類 內徑

300

行程 (mm)

10050 75 200 600400 500 700
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屬㆗間行程者，用大於其之規格且於活塞㆖加㆒墊塊。

例：訂製40mm行程，使用50mm行程並於活塞㆖加㆒墊塊。
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傳感器 RCB (規格請參8-8頁 )

配管口螺牙

無：Rc牙
G：G牙
NPT：NPT牙

周圍溫度 －5℃~＋60℃ (不凍結)

MCGA型號

系列 阻擋型╱舉起型

50~500mm/sec使用速度範圍

行程

MCGA 
雙導桿氣壓缸
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