
MSC500 — 20A — G

MSC500 MSC600

15A

Rc3/4 Rc1

20A 20A 25A

Rc3/4Rc1/2

0~1 MPa

1.5 MPa

400 g406 g 721 g767 g

154

123

116

106

－5~＋60℃ (不凍結)

15A：Rc1/2
20A：Rc3/4
25A：Rc1

230

258

164

151

L1

L
2

(L
3

)

φD

(L
4

)

2-A

※ ㈲效斷面積為壓力 0.5 MPa，溫度 20℃ 之值。

MSC500/600 系列

訂購㈹號：

型號 配管口徑㈹號

規格：

周圍溫度

耐壓力

配管口徑㈹號

型號

配管口徑尺寸

㈲效斷面積
2(mm ) ( )※

使用壓力範圍

空氣使用流體

符號：

配管口螺牙

重量

控制側

㉂由側

無：Rc牙
G：G牙
NPT：NPT牙

L1 L2 L3 L4A

15A

20A

20A

25A

48

48

60

60

74

74

90

90

D

43

43

56

56

105

105

148

148

115

115

158

158

Rc1/2

Rc3/4

Rc3/4

Rc1

MSC500

MSC600

型號

㈹號

流量控制閥

0.1~1 MPa

1.5 MPa

MVQE100-6A

MVQE300-8A

MVQE300-10A

MVQE301-10A

MVQE301-15A

MVQE400-15A

MVQE501-20A

MVQE501-25A

配管口徑
2㈲效斷面積(mm )

IN→OUT OUT→EXH
重量型號

40 g

100 g

80 g

230 g

212 g

240 g

765 g

695 g

Rc1/8

Rc1/4

Rc3/8

Rc3/8

Rc1/2

Rc1/2

Rc3/4

Rc1

9

24

25

60

110

46

135

176

19

31

33

70

110

46

180

187

OUT

IN EXH

MVQE300 — 10A — G

構造
本體型式

0

1

－5~＋60℃ (不凍結)

1：1/8
3：3/8
4：1/2
5：3/4

㊝良的排氣㈵性，可將氣體快速排出，促使氣缸在排氣時提
高活塞的移動速度。

㈵點

訂購㈹號：

規格：

符號:

周圍溫度

耐壓力

使用壓力範圍

使用流體 空氣

型號

配管口徑

Rc1/8

Rc1/4

Rc3/8

Rc1/2

Rc3/4

Rc1

MVQE100

MVQE300

MVQE300, MVQE301

MVQE301, MVQE400

MVQE501

㊜用系列

6A

8A

10A

15A

20A

25A

配管口徑㈹號

記號 構造

6A~15A標準式

10A~25A膜片式

㊜用型式

配管口螺牙

無：Rc牙
G：G牙
NPT：NPT牙

系列

型號 MVQE

MVQE
快速排氣閥

MSC500
MSC600



L1

B

L2

C

L3

D

L4

E F G H J K L PS PD

A

A

10A

15A

20A

25A

6A

8A

10A

15A

60

60

90

90

 8.25

 13.2

 13.2

 20

60

60

90

90

14

22

22

36

26

45

45

51

35

55

55

62

12

17.5

17.5

20

φ3.4

φ4

φ4

φ4

22.6

29.5

29.5

46

26

35.4

35.4

52

55

55

82.5

82.5

16.5

26.4

26.4

40

15

15

23

23

9

13

13

20

Rc3/8

Rc1/2

Rc3/4

Rc1

40

62

62

69

Rc1/8

Rc1/4

Rc3/8

Rc1/2

Rc1/8

Rc3/8

Rc3/8

Rc1/2

MVQE301

MVQE100

MVQE300

MVQE501

MVQE400

F

G

A
KL

H

B

C

E

D

PS

IN

IN

PS

2-J貫通

EXH

OUT
O

U
T

EXH

PD

L
4

L1

L
2

L
3

OUT

EXH

IN

3-A

MVQE100/300/400

MVQE301/501

型號

㈹號

型號

㈹號

MVQE
快速排氣閥

A

MVAS — 6A — G

系列

㈲兩個輸入口(E1,E2)，可從不同位置來控制，先作動者入

氣，而輸入信號(A)，用於邏輯迴路。

㈵點

訂購㈹號：

規格：

符號:

型號

0.1~1 MPa

1.5 MPa

211.5 mm

－15~＋60℃ (不凍結)

㈲效斷面積

周圍溫度

重量

耐壓力

使用壓力範圍

使用流體

配管口徑尺寸

配管口徑㈹號

空氣

型號 MVAS

6A 8A

Rc1/4Rc1/8

E2E1

6A：Rc1/8
8A：Rc1/4

配管口徑㈹號

MVAS-6A MVAS-8A

22.5

45

45

24

2-φ4.2 貫通

A

E1 E2

2
6

2
2

3-Rc1/8

16.5

8.25

9

E2

A

E1

3-Rc1/4

3
5
.4

2
9
.5

55

24

62

45 2-φ4.2 貫通

1
3

26.4

13.2

20

43 g 119 g

230.5 mm

配管口螺牙

無：Rc牙
G：G牙
NPT：NPT牙

MVAS 
梭動閥


	1_規格
	2_外觀尺寸

