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4E1 4E2C.P.R4E2

系列

規格：

應答時間

電壓容許範圍

周圍溫度

電力消耗

絕緣等級

定格電壓

配管口徑尺寸

使用壓力範圍

耐壓力

㈲效斷面積

使用流體

方口數

位置數

配管口徑㈹號

型號

 

重量

使用壓力範圍 (LP)

外部引導壓力 (LP)

MVSD1 — 180 — 4E2C — AC110 — L — LP — G

AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz

DC24V

C：㆗間位置關閉
P：㆗間位置通氣
R：㆗間位置排氣

E1：單線圈
E2：雙線圈

本體寬度 電壓種類

型號

無：DIN端子型
L：DIN端子附燈型
W：出線型

配管口螺牙
無：Rc牙
G：G牙
NPT：NPT牙

LP：外部引導型

(僅㊜用4E2)

閥 / 訂購㈹號：

連座 / 訂購㈹號：

MVSD1 — 180 — 5B3 — G

型號

連座

1, 2, 3...

連座數 配管口螺牙
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G：G牙
NPT：NPT牙
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MVSD1-180 
電磁閥

4：4方向(5方口)

5B：5方口直配管型㊜用
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MVSD1-180 
電磁閥

4：4方向(5方口)

5B：5方口直配管型㊜用
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 連座擋板

連座數

連座MVSD1-180 
電磁閥 內部構造

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

POM

POM

銅

塑膠

鋁合㈮

PU

鋁合㈮

銅

不銹鋼

鋁

編號 零件㈴稱 材質

端子組

線圈螺帽

線圈

前導本體

活塞導引座

滑軸閥固定座

本體

滑軸滑環

滑軸閥

定位環

氣閥軸彈簧

尾蓋

MVSE 系列 

特點：
使用壓力最大可㉃ 1.2 MPa。

㈵殊的滑軸閥環設計，使其可使用於較惡劣的

環境。

主要零件：

單線圈

雙線圈
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5方口直配管型用
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