
規格：

型號

使用溫度範圍

重量

最高使用壓力

最大吸入流量

空氣消耗量

供給壓力範圍

標準供給壓力

噴嘴口徑 

最高真空壓力

MZL112

1.2 mm

－84 kPa

0.7 MPa

0.2~0.5 MPa

0.4 MPa

＋5~＋50℃

450 g

訂購㈹號：

MZL112□—□5LZD—□—C1

系列

100 l /min

63 l /min

噴嘴口徑
12：1.2mm

高精度
數位壓力傳感器

C1：MP43C-010
C2：MP43C-011
C3：MP43C-030
C4：MP43C-031
V1：MP43V-010
V2：MP43V-011
V3：MP43V-030
V4：MP43V-031

型號

供給閥 / 破壞閥 規格：

給油

最大作動頻率

使用壓力範圍

環境與流體溫度

手動操作

引導排氣方式

安裝方向

耐衝擊 / 耐震動

保護構造

機能

應答時間(0.5MPa時)

內部引導式 N.C

25ms 以下

5Hz

個別排氣, 集㆗排氣

無鎖定按鈕, 旋轉鎖定按鈕

不需要

㉂由

2150 / 30 m/s

防塵

0.2~0.5 MPa

–5~+50℃ (不凍結)

㆔段擴散器構造：

V1

真
空

壓
力

吸入流量

V2 V3

2級真空 3級真空

1級
真
空

V1 V2 V3

5: DC 24V

額定電壓 指示燈,保護迴路
Z：附指示燈及過電壓保護迴路

出線型式
L：L型插座, 導線長0.3m

手動操作
D：旋轉鎖定式按鈕
      (需螺絲起子操作)

排氣規格
無：內置消音器
P：排氣孔,螺牙規格Rc1/2
PF：排氣孔,螺牙規格G1/2
PN：排氣孔,螺牙規格1/2-14NPT
PT：排氣孔,螺牙規格1/2-14NPTF

附閥組合
無：不附閥 (※)

K1：附供給閥, 破壞閥
K2：附供給閥

真空壓力檢測部
無：無壓力檢測部
GN：真空用接頭
     (Rc1/8)

※ 如訂購不附閥規格,該㊠餘後㆕格可不填

   例: MZL112P-GN-C1

※ 數位壓力傳感器MP43規格，請參5-16頁。

多段式真空產生器

MZL112 外觀尺寸 
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規格：

型號

使用溫度範圍

重量

最高使用壓力

最大吸入流量

空氣消耗量

供給壓力範圍

標準供給壓力

噴嘴口徑 

最高真空壓力

MZL112

1.2 mm

－84 kPa

0.7 MPa

0.2~0.5 MPa

0.4 MPa

＋5~＋50℃

450 g

訂購㈹號：

MZL112□—□5LZD—□—C1

系列

100 l /min

63 l /min

噴嘴口徑
12：1.2mm

高精度
數位壓力傳感器

C1：MP43C-010
C2：MP43C-011
C3：MP43C-030
C4：MP43C-031
V1：MP43V-010
V2：MP43V-011
V3：MP43V-030
V4：MP43V-031

型號

供給閥 / 破壞閥 規格：

給油

最大作動頻率

使用壓力範圍

環境與流體溫度

手動操作

引導排氣方式

安裝方向

耐衝擊 / 耐震動

保護構造

機能

應答時間(0.5MPa時)

內部引導式 N.C

25ms 以下

5Hz

個別排氣, 集㆗排氣

無鎖定按鈕, 旋轉鎖定按鈕

不需要

㉂由

2150 / 30 m/s

防塵

0.2~0.5 MPa

–5~+50℃ (不凍結)

㆔段擴散器構造：

V1

真
空

壓
力

吸入流量

V2 V3

2級真空 3級真空

1級
真
空

V1 V2 V3

5: DC 24V

額定電壓 指示燈,保護迴路
Z：附指示燈及過電壓保護迴路

出線型式
L：L型插座, 導線長0.3m

手動操作
D：旋轉鎖定式按鈕
      (需螺絲起子操作)

排氣規格
無：內置消音器
P：排氣孔,螺牙規格Rc1/2
PF：排氣孔,螺牙規格G1/2
PN：排氣孔,螺牙規格1/2-14NPT
PT：排氣孔,螺牙規格1/2-14NPTF

附閥組合
無：不附閥 (※)

K1：附供給閥, 破壞閥
K2：附供給閥

真空壓力檢測部
無：無壓力檢測部
GN：真空用接頭
     (Rc1/8)

※ 如訂購不附閥規格,該㊠餘後㆕格可不填

   例: MZL112P-GN-C1

※ 數位壓力傳感器MP43規格，請參5-16頁。

多段式真空產生器

MZL112 外觀尺寸 
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高精度數位壓力傳感器

5
9

166

175

4.5

3
08
.5

2-φ5.5 貫通

36

5
6

3
1

MZL112
標準型 附排氣孔

MZL112-GN
附真空用接頭

85 59

2
8

4-M4×0.7

85 59

2
8

4-M4×0.7

85 59

2
8

4-M4×0.7

φ5.5 貫通

φ12 真空口接頭φ6 供氣口接頭
φ12 真空口接頭φ6 供氣口接頭

φ12 真空口接頭φ6 供氣口接頭
φ12 真空口接頭φ6 供氣口接頭

附高精度數位壓力傳感器
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多段式真空產生器

MZL112 



外觀尺寸
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100 65 26 20 18.5 13 8 5 2.8

空氣消耗量 不同真空壓力(－kPa)的真空流量(l /min)

0.4 MPa 63 /minl 

最大真空壓力

－84 kPa

不同真空壓力(－kPa)的真空流量(l /min)：

供氣壓力

10 20 30 40 50 60 70 80

0.05 0.172 0.4 0.67 1.07 1.63 2.46 3.9

空氣消耗量 不同真空壓力(－kPa)的抽氣時間(s/ l)

0.4 MPa 63 /minl 

最大真空壓力

－84 kPa

不同真空壓力(－kPa)的抽氣時間(s/ l)：
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真空㈵性表：

附供給閥, 破壞閥

MZL112-K1-GN-C*
附供給閥

MZL112-K2-GN-C*

高精度數位壓力傳感器

多段式真空產生器

MZL112 

規格：

型號

使用溫度範圍

重量

最高使用壓力

最大吸入流量

空氣消耗量

供給壓力範圍

標準供給壓力

噴嘴口徑 

最高真空壓力

MZL212

1.2 mm×2

－84 kPa

0.7 MPa

0.2~0.5 MPa

0.4 MPa

＋5~＋50℃

700 g

訂購㈹號：

排氣孔

MZL212□—□—C1

系列

200 l /min

126 l /min

噴嘴口徑
12：1.2mm 無：內置消音器

P：排氣孔,螺牙規格Rc1

型號

真空壓力檢測部
無：無壓力檢測部
GN：真空用接頭 
         (Rc1/8)

供氣壓力

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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空氣消耗量 不同真空壓力 (–kPa) 的真空流量 (l /min) 最大真空壓力

不同真空壓力(－kPa)的真空流量(l /min)：

供氣壓力

10 20 30 40 50 60 70 80

0.011 0.076 0.246 0.415 0.646 0.98 1.52 2.46

空氣消耗量 不同真空壓力 (–kPa) 的抽氣時間 (s/ l) 最大真空壓力 

不同真空壓力(－kPa)的抽氣時間(s/ l)：
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㆔段擴散器構造：
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壓
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2級真空 3級真空

1級
真
空
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真空㈵性表：

高精度
數位壓力傳感器

C1：MP43C-010
C2：MP43C-011
C3：MP43C-030
C4：MP43C-031
V1：MP43V-010
V2：MP43V-011
V3：MP43V-030
V4：MP43V-031

※ 數位壓力傳感器MP43規格，請參5-16頁。

多段式真空產生器

MZL212 
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