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空氣消耗量 不同真空壓力(－kPa)的真空流量(l /min)

0.4 MPa 63 /minl 

最大真空壓力

－84 kPa

不同真空壓力(－kPa)的真空流量(l /min)：

供氣壓力
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0.05 0.172 0.4 0.67 1.07 1.63 2.46 3.9

空氣消耗量 不同真空壓力(－kPa)的抽氣時間(s/ l)

0.4 MPa 63 /minl 

最大真空壓力

－84 kPa

不同真空壓力(－kPa)的抽氣時間(s/ l)：
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真空㈵性表：

附供給閥, 破壞閥

MZL112-K1-GN-C*
附供給閥

MZL112-K2-GN-C*

高精度數位壓力傳感器

多段式真空產生器

MZL112 

規格：

型號

使用溫度範圍

重量

最高使用壓力

最大吸入流量

空氣消耗量

供給壓力範圍

標準供給壓力

噴嘴口徑 

最高真空壓力

MZL212

1.2 mm×2

－84 kPa

0.7 MPa

0.2~0.5 MPa

0.4 MPa

＋5~＋50℃

700 g

訂購㈹號：

排氣孔

MZL212□—□—C1

系列

200 l /min

126 l /min

噴嘴口徑
12：1.2mm 無：內置消音器

P：排氣孔,螺牙規格Rc1

型號

真空壓力檢測部
無：無壓力檢測部
GN：真空用接頭 
         (Rc1/8)

供氣壓力

0 10 20 30 40 50 60 70 80

200 150 52 40 30 25 15 8 3

空氣消耗量 不同真空壓力 (–kPa) 的真空流量 (l /min) 最大真空壓力

不同真空壓力(－kPa)的真空流量(l /min)：

供氣壓力

10 20 30 40 50 60 70 80

0.011 0.076 0.246 0.415 0.646 0.98 1.52 2.46

空氣消耗量 不同真空壓力 (–kPa) 的抽氣時間 (s/ l) 最大真空壓力 

不同真空壓力(－kPa)的抽氣時間(s/ l)：
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㆔段擴散器構造：
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真空㈵性表：

高精度
數位壓力傳感器

C1：MP43C-010
C2：MP43C-011
C3：MP43C-030
C4：MP43C-031
V1：MP43V-010
V2：MP43V-011
V3：MP43V-030
V4：MP43V-031

※ 數位壓力傳感器MP43規格，請參5-16頁。

多段式真空產生器

MZL212 
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原理 :

規格:

＋5~＋60 ℃ 

25dB

鋁合㈮ A5056 和不銹鋼

0.2~0.7 MPa

伯努利現象
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物 件

MHPSC — 20 — CD

尺寸

20
30
40
60

訂購㈹號：

尺寸

配管口徑尺寸

 提升力 (※)   N

型號

使用流體

 空氣消耗量    l /min(※)

使用壓力範圍

周圍溫度

音量

材質

重量

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

使用壓力 MPa

系列

型號

型式

此原理為“伯努利現象”的應用，利用正壓力通過㊜當的構造，而低

壓力流出，造成物件與吸盤間產生真空現象，進而提起物件。

CD： CD 或 DVD使用
CI：具3個橡膠緩衝接觸點
U：平滑表面
(CD及U型式，僅㊜用40尺寸)

※ 表㆗數值是依據㆘列條件而得：
 1.  尺寸20、30 : 使用壓力 0.5 MPa，配合軟管 �2.5×4，長度1m。
 2.  尺寸40、60 : 使用壓力 0.5 MPa，配合軟管 �4×6，長度1m。

MHPSC
非接觸式吸盤

外觀尺寸 
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多段式真空產生器

MZL212 
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