
進 口 ㈹ 理 商 品 進 口 ㈹ 理 商 品

標準型真空發生器

包裝：1個／袋

訂購㈹號：

VH    H    07—  6    01    4     J      F      A — S3

此型利用壓縮空氣產生的真空機能；藉由與真空吸盤的組合，來對物體進行搬運工作。

使用流體

使用壓力範圍

額定供給壓力

使用溫度範圍

0.15~0.7 MPa

0.5 MPa(0.35 MPa)

0~+60℃

空氣

規格：

H：高真空型╱L：大流量型╱E：經濟型

�性能分類：

�噴嘴口徑：

H型真空度/吸入流量 L型真空度/吸入流量 E型真空度/吸入流量
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－0.09 MPa, 7 l/min

－0.93 MPa, 28 l/min

－0.93 MPa, 38 l/min

－0.93 MPa, 63 l/min

－0.93 MPa, 104 l/min

－0.092~0.093MPa, 12.5~13 l/min
－0.092MPa, 12.5 l/min

－0.09~0.092 MPa, 10~10.5l/min
－0.09 MPa, 9 l/min

－0.066 MPa, 12 l/min

－0.066 MPa, 42 l/min

－0.066 MPa, 95 l/min

－0.066 MPa, 174 l/min

─

－0.92 MPa, 21 l/min

－0.92 MPa, 27 l/min

－0.92 MPa, 42 l/min

－0.92 MPa, 82 l/min

編號 尺寸

公制 (mm)

公制牙

編號

編號

尺寸

尺寸

φ4 φ6 φ8 φ10 φ12

4 6 8 10 12

M5×0.8 M6×1.0

M5 M6

管用錐型牙

R1/8 R1/4 R3/8

01 02 03

※額定供給壓力：H型、L型是0.5 MPa；E型是3.5 MPa。

�真空(V)側管徑：

牙徑：

21 3 4 5 6

�型號

(依性能分類及噴嘴口徑的選定，可獲得依真空度及吸入流量的需求)

構造圖：

彈性環(NBR)
Elastic sleeve (nitrile rubber)

脫離環
Release ring (polyacetal)

0型環(NBR) O-ring (nitrile rubber)

擴散器(鍍鎳黃銅)
Diffuser (nickel-plated brass)

金屬本體(鍍鎳黃銅)
Metallic body (nicket-plated brass)

配管 Tube

樹脂本體
Resin body (polybutylene terephthalate)

氣壓供給(P)側 Air supply port

排氣(EX)側
Exhaust port

排氣(EX)側
Exhaust port

真空(V)側
Vacuum port

離合爪(不銹鋼)
Lock claws (stainless steel)

消音元件(合成樹脂)
Silencer element (polyvinyl formal)消音元件保持蓋

Cap (aluminium)

噴嘴(鍍鎳黃銅)
Nozzle  (nickel-plated brass)

真空發生器

7 8 9 10

－0.09 MPa, 2 l/min －0.066 MPa, 4 l/min －0.088 MPa, 1 l/min

－0.09 MPa, 4 l/min
VUM:－0.066 MPa, 7 l/min
VC,VM:－0.066 MPa, 7.5 l/min

－0.09 MPa, 2 l/min

－0.09 MPa, 3 l/min

－0.066 MPa, 22~26 l/min
φ4:－0.066 MPa, 18 l/min 
φ6:－0.066 MPa, 21 l/min 

3mm

4mm

5mm

7mm

10mm

12mm

15mm

20mm

φ1.8 φ3

180 3

M3×0.5

M3

�供氣(P)側口徑：

公制 (mm)

公制牙

編號

編號

尺寸

尺寸

φ4 φ6 φ8 φ10

4
6 8 10

M5×0.8 M6×1.0

M5 M6

管用錐型牙

R1/8 R1/4 R3/8

01 02 03

牙徑：

φ3

3

M3×0.5

M3

2

φ2

6C 8C 10C
6L 8L 10L

管徑：

F：㈲過濾氣
無記號：無過濾氣

❾真空過濾氣： 僅㊜用VY型

4 φ4mm：
6 φ6mm：

❼破壞供氣(PD)： 僅㊜用VY型

J φ6mm快速接頭集中排氣型：
消音排氣型無記號：

❽排氣孔規格： 僅㊜用VY型

J：集㆗排氣功能（型號VH.VS.VU均可）
A：可分解型（僅VU型）

❿附加功能：

S ：屬用銅系㈮屬 (型號 . 集㆗排氣型3 VH.VS.VU VC ）
無記號：標準規格

�㈮屬部材質： 僅㊜用VY型

VB VB

VUSM

P PV
V

EX

盒型聯管 具真空開關，盒型聯管

機械式真空開關

Box Type Union Box Type Union
with Vacuum Switch

Mechanical Vacuum Switch

型式
VB□□□-VPP

型式
VB□□□-VPS

型式
VUSM10-φD

VBH05-44P

VBH07-66P

VBH10-66P

VBH12-66P

VBL05-44P

VBH05-44S

VBH07-66S

VBH10-66S

VBH12-66S

VBL05-44S

VUSM10-4

VBL07-66P

VBL10-66P

VBE07-66P

VBE10-66P

VBE12-66P

VBL07-66S

VBL10-66S

VBE07-66S

VBE10-66S

VBE12-66S

VUSM10-6

VACUUM SWITCH

φD

連接盒

英制 (in)公制 (mm)

機械式關斷閥

包裝：1個／袋

訂購㈹號：

MVM   6    3    A— R     J

編號

尺寸 φ4 φ6

4 6

�配管徑：

�方口數：

使用流體

使用壓力範圍

使用溫度範圍

給油

0~0.7 MPa

0~+60℃(不凍結)

透平油(相當ISO VG32)

空氣

規格：

MVM：微動開關型
MVP：壓板球頭型
MVU：氣動開關
MVF：腳踏開關

無記號：常閉型；脫離環(Release Ring)為黑色
A：常開型；脫離環(Release Ring)為象牙白

2：㆓方口；表僅作管路開關，不具排氣功能。
3：㆔方口；表藉氣閥軸將管路開關時，可將出力(機器)的殘壓排除。

無記號：導(柱)梢
R：滾輪操縱桿

無記號：具消音功能╱直接排氣型
J：具集㆗排氣功能

�型號：

�導通方式：

�操作方法：

�排氣方式：

21 3 4 5 6

藉氣閥軸對管路進行開關動作，不會對工作壓力產生影響

註：MVP/MVU兩型僅㈲常閉型

註：MVU僅具導(柱)梢型

構造圖：

彈簧(琴鋼線)
spring (piano wire)

配管導套(鍍鎳黃銅)
Tube guide (nickel-plated brass)

彈性環(NBR)
Elastic sleeve (nitrile rubber)

脫離環
Release ring (polyacetal)

扁平0型環(NBR)
Flat O-ring (nitrile rubber)

彈簧保持座(鍍鎳黃銅)
Spring holder (nicket-plated brass)

配管
Tube

樹脂本體
Resin body (polybutylene terephthalate)

Spool (nickel-plated brass)

壓動梢
Push pin (polyacetal)

套環(鍍鎳黃銅)
Insert  ring (nickel-plated brass)

密封套管(鍍鎳黃銅)
Seal ring (nickel-plated brass)

離合爪(不銹鋼)
Lock claws (stainless steel)

切換閥－手動閥

φ3.18φ3.97

1/8 5/32

MVM

φD

微動開關型

集中排氣
Microswitch Type

Concentrated
Exhaust

型式
MVMφD□□

型式
MVMφD3□-J

型式
MVMφD3□-RJ

型式
MVMφD□□-R

MVM42

MVM62

MVM42A

MVM62A

MVM43

MVM63

MVM43A

MVM63A

MVM43-J

MVM63-J

MVM43A-J

MVM63A-J

MVM43-RJ

MVM63-RJ

MVM43A-RJ

MVM63A-RJ

MVM42-R

MVM62-R

MVM42A-R

MVM62A-R

MVM43-R

MVM63-R

MVM43A-R

MVM63A-R

MVM1/8-2

MVM5/32-2

MVM1/8-2A

MVM5/32-2A

MVM1/8-3

MVM5/23-3

MVM1/8-3A

MVM5/32-3A

MVM1/8-3-J

MVM5/32-3-J

MVM1/8-3A-J

MVM5/32-3A-J

MVM1/8-3-RJ

MVM5/32-3-RJ

MVM1/8-3A-RJ

MVM5/32-3A-RJ

MVM1/8-2-R

MVM5/32-2-R

MVM1/8-2A-R

MVM5/32-2A-R

MVM1/8-3-R

MVM5/32-3-R

MVM1/8-3A-R

MVM5/32-3A-R

MVM MVM

MVM

φD φD

φD

微動開關型 微動開關型

集中排氣

微動開關型

Microswitch Type Microswitch Type

Concentrated
Exhaust

Microswitch Type

柱塞式 柱塞式
Pin Type Pin Type

滾輪式 滾輪式
Roller Type Roller Type

型式
MVPφD□

型式
MVPφD3-J

型式
MVPφD3-RJ

型式
MVPφD□-R

MVP42

MVP62

MVP42-R

MVP62-R

MVP43

MVP63

MVP63-J

MVP63-RJ

MVP43-J

MVP43-RJMVP43-R

MVP63-R

MVP MVP

MVPMVP

φD φD

φDφD

面板固定型 面板固定型

面板固定型面板固定型

集中排氣

集中排氣

Panel Mount Type Panel Mount Type

Panel Mount TypePanel Mount Type

Concentrated
Exhaust

Concentrated
Exhaust

柱塞式 柱塞式
Pin Type Pin Type

滾輪式 滾輪式
Roller Type Roller Type

型式
MVUφD□

型式

MVU42

MVU62

MVF42

MVF62

MVF42A

MVF62A

MVF43

MVF63

MVF43A

MVF63A

MVU43

MVU63

MVF1/8-2

MVF5/32-2

MVF1/8-2A

MVF5/32-2A

MVF1/8-3

MVF5/32-3

MVF1/8-3A

MVF5/32-3A

MVU

MVF

φD

氣壓開關型

腳踏開關型

Air Switch

Foot switch


	1_規格



