
進 口 ㈹ 理 商 品 進 口 ㈹ 理 商 品

排氣型節流閥╱固定節流管接頭
 ㆒般環境用－控制閥

包裝：1個／袋

訂購㈹號：

ET    M5

管用錐型牙公制牙

編號

尺寸 M5×0.8 R1/8 R1/4 R3/8 R1/2

M5 01 02 03 04

�牙徑：

使用流體

使用壓力範圍

使用溫度範圍

0~0.9 MPa

0~+60℃(不凍結)

空氣

規格：

使用範例：

ET

ET

氣壓缸等

電磁閥

21

�型號

型式
ETR

R

ETM5

ET01

ET02

ET
排氣型節流閥
Exhaust
Throttle Valve

ET03

ET04

排氣型

管用錐型牙

編號

尺寸 R1/8

01

PC   6 — 01 — 1.0

編號

尺寸 φ4 φ6 φ8

4 6 8

�配管徑：

訂購㈹號：

固定節流型管接頭

包裝：10個／袋

規格：
使用流體

最高使用壓力

使用真空壓力

使用溫度範圍

－0.1 MPa

0~+60℃(不凍結)

空氣

1.0 MPa

�牙徑：

編號

編號

㈲效斷面積

㈲效斷面積

0.05

0.85

0.1

1.0

0.15

1.15

0.2

1.45

0.25

1.65

0.35

1.85

0.4

2.1

0.5

2.30.7 2.5

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0

�節流孔徑：

21 3 4

�型號

 (mm)

0.02

0.2

0.006

0.1

M5×0.8

M5M

公制牙

型式
PCφD-R-□

型式
PLφD-R-□

PC4-01-□

PC6-01-□

PL4-01□

PL6-01□

PC8-01-□ PL8-01□

FIXED ORIFICE FIXED ORIFICE
PC PL

直型
Straight

彎頭型
Elbow

型式
PCφD-RM-□

型式
PLφD-RM-□

PC4-M5M-□ PL4-M5M□PC6-M5M-□ PL6-M5M□

FIXED ORIFICE FIXED ORIFICE
PC PL

小型直型
Mini Straight

小型彎頭型
Mini Elbow

φD

R

φD

R
φD R

φD R

調壓器

包裝：1個／袋

RVC   6 — 01

訂購㈹號：

 (mm)

編號

尺寸 φ4 φ6 φ8

4 6 8

21 3

�型號

�配管徑：

配管徑規格

使用流體

使用壓力範圍 

設定壓力範圍

表示壓力範圍

精度

使用溫度範圍

0~0.9 MPa

±5%F.S.

0~0.8 MPa

0.1~0.8 MPa

0~+60℃(不凍結)

空氣

規格：

管用錐型牙公制牙

編號

尺寸 M5×0.8 R1/8 R1/4

M5 01 02

�牙徑：

構造圖：

閥體彈簧(不銹鋼)
Valve body spring (stainless steel)

壓力調節螺絲(鍍鎳黃銅)
Pressure adjusting screw (nicket-plated brass)

調壓彈簧(琴鋼線)
Pressure adjusting spring (piano wire)

彈性環(NBR)
Elastic sleeve (nitrile rubber)

脫離環
Release ring (polyacetal)

活塞(鍍鎳黃銅)
Piston (nicket-plated brass)

V型活塞環(NBR)
V-packing (nitrile rubber)

彈簧保持座(鍍鎳黃銅)
Spring holder (nicket-plated brass)

金屬本體(鍍鎳黃銅)
Metallic body (nicket-plated brass)

樹脂本體
Resin body (polybutylene terephthalate)

閥體(鍍鎳黃銅)
Valve body (nicket-plated brass)

離合爪(不銹鋼)
Lock claws (stainless steel)

固定螺帽(鋁合金)
Lock nut (aluminium)

配管 Tube

0型環(NBR)
O-ring (nitrile rubber)

 ㆒般環境用－控制閥

型式
RVUMφD -φD1 2

RVUM4-4

RVUM6-4

RVUM6-6

RVUM8-6

RVUM8-8

RVUM5/32-5/32

RVUM1/4-1/4

RVUM1/4-5/32

RVUM5/16-1/4

RVUM5/16-5/16

RVUM

φD2

φD1

附錶聯管型
Gauge Union

型式
RVCφD-R

φD

R

RVC4-M5

RVC4-01

RVC6-M5

RVC6-01

RVC6-02

RVC8-01

RVC8-02

RVC
彎頭型
Elbow

型式
RVSφD-R

φD

R

RVS4-M5

RVS4-01

RVS6-M5

RVS6-01

RVS6-02

RVS8-01

RVS8-02

RVS
直型
Straight

型式
RVUφD -φD1 2

RVU4-4

RVU6-4

RVU6-6

RVU8-6

RVU8-8

RVU5/32-5/32

RVU1/4-1/4

RVU1/4-5/32

RVU5/16-1/4

RVU5/16-5/16

RVU

φD2

φD1

聯管型
Union

型式
RVCMφD-R

φD

R

RVCM4-M5

RVCM4-01

RVCM6-M5

RVCM6-01

RVCM6-02

RVCM8-01

RVCM8-02

RVCM
附錶彎頭型
Elbow Mounted Gauge

φ3.97

5/32

φ6.35

1/4

φ7.94

5/16

公制 英制

壓力表示單位 MPa psi

公制 英制

0~130.5 psi

0~116 psi

14.5~116 psi


	1_規格



