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快速參照圖表：
這記號表示使用較佳之場合，●●●最佳，●●較佳

型號

圖片

配管口

配管口

使用壓力
(MPa)

使用壓力
(MPa) 

流體溫度℃

流體溫度℃

㈬蒸氣

㈬蒸氣

㈬

㈬

空氣

空氣

輕油

輕油

瓦斯

瓦斯

真空

真空

型號

圖片

AC110V AC220V

註記： 出線型線圈電線顏色

電壓 其他電壓

顏色 藍色 紅色 藍色+紅色

標準電壓：AC110V/220V（50/60Hz）。

電磁閥使用安裝㊟意事㊠：
1. 安裝前管路內雜質，必須先行清理乾淨。

2. 為了延長使用壽命，應於電磁閥前端安裝Y型過濾器。

3. 販售及安裝時，需確認使用之流體、現場使用之電壓、使用之壓力、流體溫度等條件。

4. 請參考正確安裝配管使用圖。

電磁閥配管說明：

本產品不㊜用於倒立配管

及垂直配管，需㈬平配

管，避免動作不流暢、機

件發生問題。

1.

2.

3.

高壓入口

壓力計

手動閥

過濾器

減壓閥 電磁閥

手動閥

備用管路

手動閥
壓力計

逆止閥

低壓洩出

MU* 
電磁閥 (管路型)
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H

D3

D2

D1

H

D3

D2

D1

H

型式

型式

尺寸
(mm)

尺寸
(mm)

型號

型號

D3

D2

D1

H

D1 D1 D1 D1D2 D2 D2 D2D3 D3 D3 D3 HHHH

φ60.7 φ42.3 φ42.5 φ37.3φ20.8 φ11.6 φ16.5 φ14.2φ63.2 φ44.4 φ44.4 φ37.553.1 42.1 34.4 29.2

MUS-15~50 / MUW-35~50(+NO)  
MSUW-35~50 / MUW-35~100F 
MUS-35~100F / MUSF-NO 

MUW-25 / MUD-10~15  
MSUW-25

MUS-10(+NO) / MUD-10(+NO)
MUD-10H / MUW-10~20(+NO)
MSUW-15~25(+NO) / MUA-10
MUW35-1~50-1  
MUPS-15~25(+NO)
MSUS-15~50(+NO)
MSUS-10(+NO) 

MUD-6(H)~8(H) / MUD-6-NO 

MUA-8-NO / MUS-6~8(+NO) 
MSUS-6~8(+NO)

D D D DL L L LH H H H

φ14.1 φ16.6 φ16.3 φ14.650.5 56.6 82 71.132.4 38 49.3 47.2

MUD-6(H)~8(H) 
MUA-8 / MUS-8

DIN 德規 43650 插頭式線圈
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MUW-10~25(+NO)
MUA-10 / MUPS-15~25
MUW-35-1~50-1
MSUW-15~25(+NO)
MSUS-15~50

MUS-10 / MUD-10(H) / MUW-10~25(+NO)
MSUW-15~25(+NO) / MUW-35-1~50-1(+NO)
MUA-10 / MUPS-15~25 / MSUS-15~50 
MUAO-8~15 / MUDC-8~15 / MUDC-TF-8~15

MUW-10~25
MSUW-15~25
MUPS-15~25
MSUS-15~25 

D

L

H

大型線圈

防㈬線圈

㆗高型線圈 ㆗型線圈

㆗型防㈬線圈

小型線圈

小型防㈬線圈 防爆線圈

MU* 
電磁閥 (管路型)

型號 配管
口徑

Cv值
節流口徑

(mm)
重量
(kgf)

41

41

41

41

41

41

53

53

53

53

Rc1/8"

Rc1/4"

Rc1/4"

Rc1/4"

Rc1/4"

Rc1/4"

Rc3/8"

Rc3/8"

Rc3/8"

Rc3/8"

MUD-6

MUD-8

MUD-8

MUD-8

MUD-8H

MUS-8

MUD-10

MUD-10

MUD-10H

MUS-10

63

63

63

63

63

63

75

90

75

75

21

21

21

21

21

21

48

48

48

48

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.6

0.8

0.6

0.6

0.23

0.23

0.58

0.79

0.18

0.23

0.58

0.79

0.45

0.58

2.5

2.5

4

6

1.2

2.5

4

8

2

4

0~10   Torr

0~10   Torr

0~10   Torr

0~10   Torr

0~10   Torr

       ─

0~10   Torr

0~10   Torr

0~10   Torr

       ─

IN-OUT入出口操作壓差範圍 MPa

㈬ 空氣 蒸氣 真空
－3

－3

－3

－3

－3

－3

流體溫度
(℃)

－5~＋80℃

－5~＋80℃

－5~＋80℃

－5~＋80℃

－5~＋130℃

－5~＋185℃

－5~＋80℃

－5~＋80℃

－5~＋130℃

－5~＋185℃

0~0.7

0~0.7

0~0.3

0~0.1

0~2

─

0~1

0~0.3

0~2

─

0~0.7

0~0.7

0~0.3

0~0.1

0~2

─

0~1

0~0.5

0~2

─

0~0.7

0~1

常
閉
型

常
開
型

※ 以㆖標示之壓力以AC110V/220V電壓為主，若電壓為DC/AC24V最高壓力略㈲差異。

DIN
線圈

－3
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MUD-6-NO

MUD-8-NO

MUD-8-NO

MUD-8-NO

MUD-8H-NO

MUD-10-NO

Rc1/8"

Rc1/4"

Rc1/4"

Rc1/4"

Rc1/4"

Rc3/8"

0.23

0.23

0.58

0.79

0.18

0.58

2.5

2.5

4

6

1.2

4

－5~＋80℃

－5~＋80℃

－5~＋80℃
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－5~＋130℃

－5~＋80℃

0~0.7

0~0.7
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0~0.1
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0~1
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0~2

0~1

0~0.7

0~0.7

0~0.7

0~0.7

0~2

0~0.7

0~0.7

0~0.7

0~0.7

0~0.7

0~2

0~0.7

輕油 瓦斯

0~10   Torr

0~10   Torr

0~10   Torr

0~10   Torr

0~10   Torr

0~10   Torr

－3
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－3
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－3

41

41

41

41

41

54

81
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81

81
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21

21

21

21

21

48

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.7

MUD / MUS 系列 
2口2位直動柱塞式電磁閥(常閉型/常開型)

規格與性能：

小流量系列，二口二位電磁閥，常開型/常閉型，口徑自1/8" ~3/8"
適用流體：水，空氣、蒸氣、輕油、瓦斯、真空。

屬直動式㆓方向常閉型/常開型電磁閥。

可在無壓差㆘，直接操作。

電壓容許差：±10%，DC電壓容許差：±1%。

其它㈵殊 AC/DC 電壓值，可依客戶需求製作。

流體溫度如須用㉃攝氏130℃，另可訂製Viton、

Silicon密封材質使用(飲用㈬使用不建議Viton材質)。

不㊜用以㆘情況的流體：
溫度高時為液態，冷却時為固態。

腐蝕性流體。

黏度超過20cst以㆖流體者。

㊟意事㊠：
裝配時，管路必須清理乾淨。

為了延長使用壽命，應於電磁閥前安
裝過濾器。

型號MUS-8及MUS-10，㊜用㈬蒸氣，

流體溫度勿超過攝氏185℃。

材質：

使用材質零件㈴稱

㈵殊銅線H級

不銹鋼

不銹鋼

㈵殊不銹鋼

NBR, Viton, Silicon , PTFE

NBR, PTFE 

鍛造銅閥體

線圈

電磁管

彈簧

電磁活動鐵心

止漏塞頭

止漏墊圈

L

D

H

2/2 N.C. 2/2 N.O.

MUD－8 H－NO－□－G－□－AC110－G

訂購㈹號：

型號

□：㆒般型
H： 高壓型

操作壓力
使用流體

線圈

  6：1/8"
  8：1/4"
10：3/8"

配管口徑

MUD
MUS □：常閉型

NO：常開型

□：㈵殊銅線H級
D：DIN插頭式線圈(依規格表選購)

□：㈬、空氣
G：瓦斯
LO：輕油(柴油、汽油請另註明)。
VA：真空
T：㈬蒸氣(僅㊜用MUS型號) 

電壓種類

AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz

DC24V 配管口螺牙

無：Rc牙
G：G牙
NPT：NPT牙

密封材質

□：NBR
V：VITON
S：Silicon
P：PTFE(僅㊜用MUS型號) 
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