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Tipo 3/2 5/3(C/PR)| Seve | Accion | Conector | Conector
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MVSA-150 MVSA-156 MVSB-188 MVSY-100 MVSC/D-180 MVSC-300
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MVSA-300

1SO-1 Tipo de Accion Directa
MVSE-260
MVSE-300 MVSI-260 MVDC-220
MVSI-450
MVSE-500
MVSE-510 MVSI-510

MVSE-600
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MVDF-100
MVDY-100




